MANOMETRE NUMERIQUE |\ | \

EGCONOMIQUE
POUR GAZ SECS PROPRES

Série HHP4200

[}

GARANTIE

1 Affichage numérique de la

pression relative ou différentielle
1 Unités de mesure sélectionnables

par 'utilisateur

1+ Mémoire des valeurs min. et max.

1 Sortie RS232 avec logiciel
en option

v~ Arrét automatique et indication

de batterie faible

1~ Affichage lumineux rétroéclairé

La série HHP4200 propose des manometres
portables peu colteux, capables de mesurer
la pression différentielle et la pression
relative, gu’elle soit positive ou négative.
Cing modeles couvrant des plages de 0-2 a
0-100 psi sont disponibles. Tous les modéles
proposent les mémes caractéristiques :
unités de mesure sélectionnables par
I'utilisateur, mémoire des valeurs MIN./MAX.
et affichage lumineux rétroéclairé facilitant

la visualisation dans des conditions a faible

éclairage.

CARACTERISTIQUES
Précision : +0,3 % de pleine échelle
Résolution : voir le tableau

« Pour commander »

Unités de mesure (sélectionnables
par I'utilisateur) : psi, mbar, bar, inH,O,
cmH,0, mmHg, ozin2, kgcmz2, kPa, ftH,0,
inHg (sauf HHP4252 : psi, mbar, bar,
inH,O, mmH,0)

Température de stockage :

-20 260 °C (-4 a 140 °F)

Température de fonctionnement :
0a50°C (32a 122 °F)

Effets de température : 0,2 % de pleine
échelle, (valeur type) (1 % maxi)
Pression d’essai : voir le tableau

« Pour commander »

Milieux de pression : gaz propres, secs,
non corrosifs

Temps de réponse :: 0,5 s

Taille des raccordements/tubes

de pression : Raccord cannelé pour
tube de 4 mm de dia. int.

Batterie : batterie de 9 V (comprise)
Autonomie de la batterie : 30 heures
(sans rétroéclairage)

Dimensions : 182 (H) x 72 (I) x 30(P) mm
(7,16 x 2,83 x 1,18")

Poids : 150 g (5,3 0z)

) HHP4215
LE OMEGA MANOMETER

HHP4215,
représenté a
échelle réduite.

Pour commander : consultez omega.fr/hhp4200 pour obtenir les
tarifs et d’autres informations
PLAGE

(psi)

RESOLUTION
(psi)

PRESSION
D’ESSAI (psi)

MODELE N°

HHP4252 0az2 0,001

HHP4205 0as 0,003 20
HHP4215 0a15 0,01 30
HHP4230 0430 0,02 60
HHP4200 04100 0,1 150

ACCESSOIRE
MODELE N°

HHF91-SW Logiciel et cable RS232 avec connecteur sub-D a 9 broches
Livré complet avec batterie de 9V, flexible de raccordement, mallette de transport rigide
et manuel utilisateur.

Exemples de commande : HHP4252, manomeétre 0 a 2 psi.
HHP4230, manometre 0 a 30 psi et HHF91-SW, logiciel et cable RS232 en option.
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