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Capteurs RTD flexibles et isolés 
PFA
Pour utilisation en environnement  
corrosif et espaces réduits

U  100 Ω, éléments platine 
DIN classe « A ». Autres 
résistances et classes 
disponibles

U  Scellé pour protection 
contre l’humidité et la 
corrosion

U  Câble isolé PFA (codage 
couleur selon IEC751/
ASTM-E-1137)

U  Plage de température : 
-60 à 260 °C

U  Configuration standard  
à 4 fils

Série HSRTD

Options : pour les longueurs de câble supérieures à 1 m, remplacez la mention « -1M » par la longueur désirée en mètres. Des frais 
s’appliquent pour chaque mètre supplémentaire. Les capteurs sont fournis par défaut avec des fils dénudés. Pour un connecteur mini DIN à 4 
fils, ajoutez « -MDIN4 » à la référence (option payante).
Exemples de commande : HSRTD-3-100-A-1M-MDIN4, capteur 100 Ω de classe « A » avec 1 m de câble et connecteur mini DIN.  
HSRTD-3-100-A-3M, capteur 100 Ω de classe « A » avec 3 m de câble.

 Pour commander
 Modèle Nº Résistance Nombre de fils  Longueur de câble 
 HSRTD-3-100-A-1M 100 Ω, classe « A » 4 1 m
 HSRTD-3-1 000-A-1M 1 000 Ω, classe « A » 4 1 m

Connecteur Mini DIN. Monté. 
Ajoutez « -MDIN4 » à la 

référence.

CL27 - Thermomètre/calibrateur 
portable haute précision. 

OM-CP-QUADRTD Enregistreur 
de données.  

OM-CP-RFRTDTEMP101A 
Transmetteur sans fil. 

Câble 7/0,16 mm 
multibrins en cuivre 
plaqué nickel, avec 
isolation et gaine PFA, 
1 m de long en standard

Élément scellé dans 
les 2 premiers mm 

du capteur
HSRTD-3-100-A-1M, représenté 
en taille réduite.

Agrandissement 
de l’extrémité

Diamètre 
nominal de 
2,1 mm
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