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U  Connecteurs M12 pour un raccordement 
rapide des capteurs et appareils

U   Utilisé avec capteurs Pt100, Pt500 ou 
Pt1000, 2 ou 3 fils 

U  Température ambiante de 
fonctionnement de -40 à 85 °C

U  Plage de mesure de -200 à 850 °C
U  Boîtier compact de 38 mm de diamètre ; 

pesant 100 g seulement
U  Modèles avec sorties 4 à 20 mA ou 0  

à 10 Vcc
U   Boîtier en acier inoxydable IP67

Les transmetteurs Omega de la série TX-M12 offrent de 
meilleures performances que les transmetteurs de tête 
conventionnels dans un format compact et ultra léger. 
Les connecteurs M12 intégrés permettent de garantir 
une protection IP67 et l’intégrité du raccordement, tout 
en permettant de changer rapidement et simplement de 
capteur. Deux modèles sont disponibles avec une sortie 
de 4 à 20 mA ou 0 à 10 Vcc. La mise à l’échelle par 
défaut de la sortie complète est de 0 à 100 °C. D’autres 
plages sont disponibles pour un surcoût. Également,  
le module de programmation USB en option  
(USB-CONFIG-UNIT) permet à l’utilisateur final de 
procéder à la mise à l’échelle.

Le transmetteur TX-M12 est parfaitement compatible 
avec les sondes RTD Omega des séries PR-21 et 
PR-22 qui se raccordent directement à l’entrée capteur 
du TX-M12. D’autres sondes RTD peuvent être 
facilement raccordées à l’aide de la fiche M12-R-M-FM 
dotée de bornes à vis pour un raccordement pratique 
des fils.
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Dimensions : cm

Mini transmetteur de température
avec connecteurs M12

Connecteur  
de sortie M12,  
4 broches.

TX-M12-RTD-C

TX-M12-RTD
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Accessoires

Caractéristiques
Généralités
Temps de rafraîchissement : 200 ms
Temps de réponse : 0,5 seconde
Période de chauffe : 1 minute pour 
précision complète
Raccordement du capteur : M12 à 2 ou 3 fils 
Span minimale : 25 °C
Dérive thermique :  
 Pt100 : 0,013 Ω/°C 
 Pt500/Pt1000 : 0,063 Ω/°C
Précision : ±0,2 °C + (0,05 %) + précision 
de sortie
Courant d’excitation : <200 uA 
Effet de résistance de fil : 0,002 °C/Ω
Résistance de fil maximale :  
20 Ω par fil 
Environnement de fonctionnement : 
-40 à 85 °C ; 10 à 90 % HR  
(sans condensation) 
Configuration ambiante :  
10 à 30 °C
Poids : Environ 100 g 

Modèle de sortie 4 à 20 mA
Type de sortie : 2 fils, boucle de courant 
de 4 à 20 mA
Plage de sortie : 4,0 à 20,0 mA
Raccordement de sortie : Connecteur M12 
Limites de sortie : 3,8 à 21,5 mA 
Précision : Sortie mA/2 000 ou 5 uA 
(selon le plus élevé)
Effet de tension de boucle : 0,2 uA/V
Dérive thermique : 1 uA/°C
Charge de sortie maximale : 
[(Valimentation-10)/20] K Ω
Temps de démarrage de 4 secondes :  
I sortie < 4 mA au démarrage

Alimentation électrique : 8 à 30 Vcc

Modèle de sortie 0 à 10 Vcc
Type de sortie : Tension à 3 fils
Plage de sortie : Sélectionnable entre  
0 et 10 V
Excitation de courant : 2 mA max.
Raccordement de sortie :  
Connecteur M12
Limites de sortie : -0,1 à 10,5 V
Précision : Tension de sortie/1 000 ou  
5 mV (selon le plus élevé) 
Dérive thermique : 1 mV/°C
Sortie minimale : Charge 5 000 Ω
Alimentation électrique : 12 à 30 Vcc 

USB-CONFIG-UNIT 
permet de procéder 
à la mise à l’échelle à 
l’aide d’un PC.

TX-M12-RTD-C, représenté avec le 
câble M12C-SIL-4-S-F-3, consultez 
omega.fr/m12c

Sonde PR-22-3-100-A-
M3-150-M12, consultez 
omega.fr/pr-22

 Modèle N° Description
 PR-21G-3-100-A-M6-0150-M12   Sonde Pt100, longueur 150 mm, diamètre 6 mm avec filetage de fixation  

G¹⁄₂ et connecteur M12
 PR-22-3-100-A-M3-150-M12   Sonde Pt100, longueur 150 mm, diamètre 3 mm avec connecteur M12 moulé
 M12C-SIL-4-S-F-3   Câble longueur 3 m avec connecteur M12 femelle à une extrémité, pour  

sortie des signaux 
 M12-R-M-FM  Connecteur mâle M12 à angle droit avec bornes à vis, pour entrée RTD
  M12-R-F-FM   Connecteur femelle M12 à angle droit avec bornes à vis, pour  

sortie des signaux
  USB-CONFIG-UNIT   Logiciel et interface/câble pour la mise à l’échelle des transmetteurs à l’aide  

d’un PC
 FS20   Mise à l’échelle en usine pour les plages autres que 0 à 100 °C,  

préciser la plage souhaitée
Exemple de commande : TX-M12-RTD-C, transmetteur de température RTD, défini pour Pt100 0 à 100 °C en entrée = 4 à 20 mA en sortie 
PR-22-3-100-A-M3-150-M12, sonde Pt100, longueur 150 mm, diamètre 3 mm, M12C-SIL-4-S-F-3, 3 m de câble isolé en silicone à 4 fils 
conducteurs avec connecteur M12 femelle à une extrémité et fils dénudés à l’autre extrémité.

  Pour commander : consultez omega.fr/txm12_rtd pour obtenir les tarifs et d’autres 
informations

 Modèle N°   Description

 TX-M12-RTD-C   Mini transmetteur avec connecteurs M12 et sortie courant mise à 
l’échelle pour Pt100 Ω 0 à 100 °C en entrée = 4 à 20 mA en sortie

 TX-M12-RTD-V   Mini transmetteur avec connecteurs M12 et sortie courant, mise à 
l’échelle pour Pt100 Ω 0 à 100 °C en entrée = 0 à 10 Vcc en sortie


